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1. Altalanos informaciok

Ezt a késziiléket hasznalhatjak 8 éves, vagy ennél
id6sebb gyermekek, valamint azon személyek, akik
csokkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel
birnak, vagy olyanok, akiknek nincs tapasztalatuk és
elegendd ismeretik, ha felugyeletet adnak melléjuk, vagy
ha oktatast kaptak a készulék biztonsagos hasznalatara
és megeértették az ezzel jaro kockazatokat.

Gyermekek nem jatszhatnak ezzel a késziilékkel.
Tisztitast és felhasznaloi karbantartast gyermekek
felligyelet nélkil nem végezhetnek.

2,

Olvassa el ezt a dokumentumot, miel6tt telepiti a
terméket. A telepités és az lUizemeltetés felelien meg a
helyi el6irasoknak és a bevalt gyakorlat elfogadott
kdvetelményeinek.

O

1.1 Figyelmeztet6 mondatok

Az alabbi jelek és figyelmezteté mondatok megjelenhetnek a
Grundfos telepitési és lizemeltetési utasitasaiban, a biztonsagi
el6irasokban és a szervizutasitasokban.

VESZELY

Olyan veszélyes helyzetet jeldl, amely, ha nem el6zik meg
vagy kerlik el, sulyos személyi sériilést vagy halalt okoz.

FIGYELMEZTETES

Olyan veszélyes helyzetet jelol, amely, ha nem el6zik meg
vagy kerulik el, sulyos személyi sérulést vagy halalt
okozhat.

VIGYAZAT

Olyan veszélyes helyzetet jelol, amely, ha nem el6zik meg
vagy kertlik el, kisebb vagy kézepesen sulyos személyi
sérilést okozhat.

A figyelmeztet6 mondatok szerkezete a kévetkez6:
SZOVEGES JELZES

A veszély leirasa
A A figyelmeztetés figyelmen kivil hagyasanak

kovetkezménye
* Aveszély elkeriilésének maddja.

1.2 Megjegyzések

Az alabbi jelek és megjegyzések megjelenhetnek a Grundfos
telepitési és lizemeltetési utasitasaiban, a biztonsagi eléirasokban
és a szervizutasitasokban.

Ezeket az utasitasokat kell betartani robbanasbiztos
termékeknél.

Kék vagy sziirke kor, benne fehér grafikus jel jelzi, hogy
cselekvésre van szikség.

Egy ferdén athuzott vords vagy szirke kor, lehetéleg egy
fekete grafikai abraval, jelzi, hogy egy miveletet nem
szabad megtenni vagy félbe kell szakitani.

Ha ezeket az utasitasokat nem tartjak be, az a
berendezés hibas miikddését vagy karosodasat
° okozhatja.
1

N\, 4
',O\ A munkat megkdnnyitd tippek és tanacsok.



1.3 Célcsoport

Ez a telepitési és Uzemeltetési utasitas szakképzett szereldk,
valamint nem szakképzett felhasznaldk szamara készlilt.

2. Termékismertetés

2.1 Termékleiras

Grundfos SCALA2 szivattyu

TMO063818

Poz. Leiras

1 Légszelep a beépitett léguisthdz

Kezel6panel. Lasd a Vezérlési funkciok cim{ részt.

Adattabla. Lasd az Adattabla cim( részt.

elakadasanak megszintetése cimi részt.

Dug6 a szivattyutengely eléréséhez. Lasd A szivattyu

5  Feltdltécsavar. Lasd A szivattyu feltdltése cim( részt.

Nyomooldali csatlakozé. Lasd A csérendszer
csatlakoztatasa cimi részt.

Szivooldali csatlakozo. Lasd A csérendszer
csatlakoztatasa cimi részt.

Leereszt6dugo. Lasd az Azonositas cimi részt.

Szell6zényilasok. Ezeket nem araszthatja el viz.

A hozzafolyasi és nyomooldali nyilasokhoz + 5 °-os flexibilis
csatlakozok tartoznak.
Tovabbi informacio

2.4.1 Adattabla

5.3 A csbrendszer csatlakoztatasa

7.1 A szivattyu feltoltése

12.1 A szivattyu elakadasanak megsziintetése

2.2 Rendeltetésszer(i hasznalat

Ezt a szivattyut viz szivattylzasara mindsitették.

' A SCALA2 szivattyut csak a jelen telepitési és
° lzemeltetési utasitasban megadott specifikacioknak
megfeleléen hasznalja.

A szivattyu hazi vizellaté rendszerekben alkalmazhatd, ivoviz
nyomasfokozasra.

2.3 Szallithato folyadékok

A szivattyut olyan ivévizhez tervezték, amelyben a legnagyobb
kloridtartalom 300 ppm, a szabad klér mennyisége pedig kevesebb,
mint 1 ppm.

A szivattyl nem alkalmas az alabbi folyadékok szallitasara:
» szalas anyagokat tartalmazé folyadékok
* gyulékony folyadékok (gazolaj, benzin stb.)
« agressziv folyadékok.
Ha a viz homokot, kavicsot, vagy mas szennyez6dést
' tartalmaz, akkor a szivattyu eltomédhet.

® Szereljen fel egy sziirét a hozzafolyasi oldalon, vagy
hasznaljon Usz6 sz(irét a szivattyu védelme érdekében.
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2.4 Azonositas
2.4.1 Adattabla

o

>\
GRUNDFOS

DK-8850 Bjerringbro, Denmark
SCALA2 3-45 AKCHDE 2
15 Model A P/N 99999999
16 200-240V 50/60Hz S/N XXXXXXXX 3
Made in Serbia P/C 1519 g
Hmax 6
Hmin 16 m 7
Hnom 27 m? 8
17 Qnom 3m’h 9
Tamb.max 10
IPX4D 1
NRP XXX-XXX-XXXXXX 12
13
14

18

Példa az adattablara

TMO064340

2.4.2 A tipusszam magyarazata
Példa: SCALA2.3-.45.A.1 x 200-240 V.50/60 Hz.C.H.D.E

Kaéd Magyarazat Megnevezés

SCALA2 Tipusvélaszték

Névleges

3 térfogataram [m3/h]

45 Max. szall. mag.[m]

A Normal Anyagkod

1x
200-240
V, 50/60
Hz

1x
208-230

V, 60 Hz Tapfesziltség

1x115V,
60 Hz

1x
100-115
V, 50/60
Hz

Nagy hatasfoka motor

c frekvenciavaltoval Motor
P Kabel csatlakozodugoval, IEC |
Poz. Leiras A tipus, AS/NZS3112, 2 m
1 Tipuskdd Kabel csatlakozodugoval, [EC
2 Cikkszam B tipus B, NEMA 5-15P, 6 1ab (1,8
3 Gyartasi szam m)
T INY Kabel csatlakozédugéval, IEC
4 Gyartasi kod (év és hét) C tipus E&F, CEE7/7 92 m
5 Vonalkod Kabel csatlakozédugd nélkill, 2
- D
6 Max. szall. mag. m
7 Min. szall. mag. G Kabel csatlakozodugoval, IEC
8 Névleges szallitomagassag tipus G, BS1363, 2 m . .
. . . Kabel csatlakozédugéval, [EC | apkabelés
9 Névleges térfogataram H tipus I, IRAM 2073, 2 m csatlakozédugo
1 Max. ko i hdmérsékl
0 ax. komyezeti hémerseklet J Kabel csatlakozédugoéval,
11 Védettségi besorolas NEMA 6-15P, 6 lab
12 Max. Gizemi nyomas K Kabel csatlakozédugéval, IEC
13 Max. kdzeghémerseklet tipus |, B, JIS C 8302, 2 m
14 Min. és max. névleges teljesitmény L K'ébel csatlakozédugdval, IEC
tipus L, CEI 23-16/VIl, 2 m
15 Modell - " "
o Kabel csatlakozédugéval, IEC
16 Fesziltség és frekvencia tipus O, TIS 166-2549, 2 m
17 Jévahagyasok p Kabel csatlakozédugoéval, IEC
18  Min. és max. névleges aram tipus D/M, IS 1293, 2 m
D Integralt frekvenciavalto Szabalyoz6
R 1" kompozit anya
P yag Menet
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3. A termék atvétele

3.1 A termék ellendrzése
Ellendrizze, hogy az atvett termék a rendelésnek megfelel6-e.

Ellendrizze, hogy a termék fesziiltsége és frekvenciaja megfelel-e a
telepités helyén lévd fesziltségnek és frekvencianak.

Tovabbi informacié
2.4.1 Adattabla

3.2 Szallitasi terjedelem

A csomagolas az alabbi tételeket tartalmazza:
* 1 Grundfos SCALA2 szivattyu

* 1 rovid kezelési utmutato

* 1 biztonsagi utasitasokat tartalmazo fiizet

+ 1 rovid kezelési utmutato a rogzitécsapra (csak a rogzitécsappal
ellatott valtozatoknal).

4. Telepitési kovetelmények

4.1 A beépités helye
A szivattyu telepithetd fedett helyre vagy a szabadba, de csak
fagymentes helyre.

Javasoljuk a szivattyu telepitését lefolyocsé vagy lefolydcséhdz
csatlakoztatott cs6pogtetd talca kdzelébe, hogy a hideg feluleteken
esetlegesen keletkez6 paralecsapodas elvezethetd legyen.

A terméket jol szell6z6 helyiségbe kell telepiteni az alkotorészek
hiitése érdekében.

A telepités helyszinét évni kell az es6tél, a nedvességtél, a
paralecsapodastdl, a kozvetlen napsugarzastol és a portdl.
A leveg6 relativ paratartalma nem haladhatja meg a 95% -ot.
Ugy telepitse a szivattytt, hogy jarulékos kar ne
' kovetkezhessen be a szivargas miatt.

Abban a valoszinltlen esetben, ha belsé szivargas
4 fordulna el6, a folyadék a szivattyu aljan keresztll lesz
elvezetve.

4.1.1 Minimalis helyigény

A szivattyd minimalis helyigénye 430 x 215 x 325 mm (17 x 8,5 x
12,8 hiivelyk).

A szivattyu nem igényel sok helyet, de javasoljuk, hogy biztositsa a
karbantartashoz és szervizeléshez sziikséges teret.

4.1.2 A termék telepitése fagyveszélyes kornyezetben

Ha a terméket szabadba, fagyveszélyes helyre telepitik, akkor
gondoskodjon a szivattyu fagy elleni védelmérdél.

4.2 A rendszer méretezése

Gondoskodjon réla, hogy a rendszert Ugy alakitsak ki,
hogy annak nyomasfokozata megfeleljen a szivattyu
° maximalis nyomasanak.

A szivattyut gyarilag 3 bar nyomooldali nyomasra allitjak be, amely
maédosithatd annak a rendszernek megfeleléen, amelybe telepitik.
A tartaly el6feszitési nyomasa 1,25 bar (18 psi).

Ha a szivdbmagassag tébb, mint hat méter, a csévezeték ellenallasa
a nyomooldalon legyen legalabb két méter vizoszlopnyi, vagy 3 psi,
barmilyen adott térfogataramnal, hogy az optimalis miikddés
elérhet6 legyen.

4.2.1 Maximalis rendszernyomas

Gondoskodjon réla, hogy a rendszert, amelybe a
' szivattyut telepitették, ugy alakitsak ki, hogy annak

nyomasfokozata megfeleljen a szivattyu maximalis
nyomasanak.

Ha a vizvezetékrendszerbe visszacsaposzelepet szerel
be, gy6z4djon meg rdla, hogy a rendszerben van-e

' tagulasi tartaly a vizmelegiténél, és hogy a

° vizmelegitében Iévd nyomascsokkentd szelep egy
lefolyéhoz van-e vezetve. A telepitést a helyi el6irasoknak
megfeleléen végezze el.

A maximalis hozzafolyasi nyomas a pillanatnyi munkaponthoz
tartozo szallitomagassagtol fiigg. A hozzafolyasi nyomas és a
szallitbmagassag 0sszege nem haladhatja meg a maximalis
rendszernyomast.

Javasoljuk egy biztonsagi szelep beépitését a szivattyu védelmére,
hogy a nyomdoldali nyomas ne haladhassa meg a maximalis
rendszernyomast.

5. Gépészeti telepités
VESZELY
Aramiités
Sulyos vagy halalt okozé személyi sértilés
A - Kapcsolja le a tapfesziiltséget a berendezésen torténd
barmilyen munkavégzés el6tt. Gondoskodjon arrol,

hogy a tapfesziiltséget ne lehessen véletlendl
visszakapcsolni.

5.1 A termék elhelyezése

A szivattyut az alaplapra mindig vizszintesen helyezze el ugy, hogy
a délési szog ne legyen tébb, mint £ 5 °.
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5.2 Alapozas

Roégzitse csavarokkal a szivattyut egy szilard, vizszintes alapra, az

alaplemez furatain keresztil. Lasd a lenti abrakat.

Q
&
S
77777777 =
Vizszintes alapozas
I
=
O om
€]
[
g
A 2
=
=
Alaplemez
[mm (hiivelyk)]
181 (7,13)
B 130 (5,12)
144 (5,67)

5.3 A csérendszer csatlakoztatasa

' Gondoskodjon réla, hogy a szivattyut ne terhelje a
M csérendszer.

Mindig kézzel lazitsa meg vagy huzza meg a szivo- és a
nyomaocsonk hollandi anyait. A szivo- és a nyomooldali
L részek karosodasa ndveli a szivargas kockazatat.

1. Kézzel forditsa el a szivo- és a nyomdcsonk hollandi anyait, ha
meg akarja lazitani azokat. Lasd az alabbi abrat.

2. A cs6szerelvények meneteit tomitészalaggal tomitse.

3. Ovatosan csavarja a szivé- és nyomdoldali csatlakozasokhoz
kapcsolodé cs6kotéseket egy csbkulccsal vagy megfeleld
szerszammal. Orizze meg a csészerelvényen lévé hollandi
anyat, ha levette azt a szivattyurol. A szivattyu flexibilis
csatlakozasokkal van ellatva, + 5°, hogy ezzel megkonnyitse a
szivo- és a nyomooldali csévezetékek csatlakoztatasat.

4. Rogzitse a csatlakozokat a szivo- és a nyomdcs6hoz. Egyik
kezével tartsa a csatlakozét, a masik kezével pedig huzza meg
a hollandi anyat.
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A csatlakozok régzitése

TM064318

Poz. Leiras

1 Szivo- és nyomocsonk
2 Hollandi anya
3 Cs6szerelvény

5.4 A szivattyu zaj- és rezgéscsillapitasa

ke

= a szivattyut egy rezgéscsillapité gumi alatétre.

A szivattyu rezgései tovabbadddhatnak a szivattyut korilvevé

szerkezetnek és 20-1000 Hz-es tartomanyu, mas néven basszus

tartomanyu zajt kelthetnek.
Javitsa a telepités minéségét rezgéscsillapitdé gumi alatéttel,
flexibilis toml6kkel és megfeleléen elhelyezett cséfliggesztd

1
_‘O’_ Javasoljuk, hogy hasznaljon flexibilis toml6ket és telepitse

elemekkel a merev csdvek esetén. igy akar 50%-os zajcsdkkentést

is elérhet. Lasd az alabbi abrat.

A merev csOveken a cséfuggeszt6 elemeket a flexibilis tomlék
kdzelében helyezze el.

2

A szivattyu zaj- és rezgéscsillapitasa

TMO064321

Poz. Leiras

1 Gumi alatét

2 Cséfuggesztd elem merev cs6hdz
3 Flexibilis tomld




5.5 Rogzitécsap

A szivattyd kattano zajt adhat ki, ha a szivattyu szivocsonkjan
pozitiv nyomas van. Ebben az esetben beszerelhet egy
rogzitécsapot, hogy elkerilje ezt a zajt. Ha régzitécsap van
felszerelve, az 6nfelszivo funkcié nem hatasos.

Ha a szivattyunal negativ nyomas van a szivocsonkon, akkor az
onfelszivo funkcid hatdsossa tételéhez el kell tavolitani a
rogzitécsapot.

5.5.1 A rogzitécsap behelyezése
A rogzitécsap behelyezése soran az alabbiak szerint jarjon el:
1. Kapcsolja ki a szivattyut.

2. Zarja el a szivattyu szivo- és nyomooldali szelepeit, hogy
elkerlilje a visszaaramlast.

3. Lazitsa meg és vegye ki a leereszt6dugot.

4. Helyezze be a rogzitécsapot.

5. Csavara be és hiizza meg a leeresztécsavart.

6. Nyissa ki a szivd- és a nyomooldali szelepet és kapcsolja be a
szivattyut.

7. Ha szlkséges, toltse fel a szivattyut.

5.5.2 A rogzitécsap eltavolitasa
A rogzitécsap eltavolitasahoz az alabbiak szerint jarjon el:
1. Kapcsolja ki a szivattyut.

2. Zarja el a szivattyd szivé- és nyomooldali szelepeit, hogy
elkertilje a visszaaramlast.

3. Lazitsa meg és vegye ki a leereszt6dugot.

4. Tavolitsa el a régzitécsapot egy kis fogoval.

5. Csavara be és hizza meg a leeresztécsavart.

6. Nyissa ki a szivo- és a nyomooldali szelepet és kapcsolja be a
szivattyut.

TM1040380

TM1040381

5.6 Telepitési példak
Szerelvényeket, tomléket és szelepeket nem szallitunk a
szivattyuval.

Javasoljuk, hogy kévesse a Halozati vizellatas nyomasfokozasa és
a Felszivas ivéviztartalybol cimi részeket.

' Minden telepitést a helyi el6irasokat betartva kell
elvégezni.

°
Tovabbi informacié
5.6.1 Halozati vizellatas nyomasfokozasa
5.6.2 Felszivas kutbol
5.6.3 Felszivas ivoviztartalybdl
5.6.4 Szivocs6hossz
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5.6.1 Halozati vizellatas nyomasfokozasa

Egyes orszagokban a varosi vizhalézat nyomasanak
fokozasa tilos. Kévesse az ilyen alkalmazasra vonatkozé
helyi el6irasokat.

TM064347

Halozati vizellatas nyomasfokozasa, SCALA2

Poz. Leiras

1 Legmagasabban Iévé elvételi hely

2 Csoéfliggesztd elemek és tartok

3 Elzaré szerelvények

4 Flexibilis tomlk

5 Tularam szelep

6 Kulén rendelhetd nyomascsokkentd szelep a szivéoldalon,
ha a szivoéoldali nyomas meghaladhatja a 10 bar-t (145 psi).
Kuloén rendelhetd nyomashatarol6 szelep a kimeneti oldalon,

7 ha a telepités nem visel el 6 bar-nal (87 psi) nagyobb
nyomast.

8 Cseppgydijté talca. Egy kis allvanyon helyezze el a szivattyut
a szell6z6nyilasok elarasztasanak elkerilése érdekében.

9 Nyomasmeéré

10  Haldzati vizellatas csévezetéke
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5.6.2 Felszivas kutbol

H1

H2

\\‘ﬁ

Felszivas kutbol

TM064349

Poz. Leiras

1 Legmagasabban 1évé elvételi hely

2 Elzaré szerelvény

3 Flexibilis toml6k

4 Csétarto
Szivooldali szlré.

5 Ha a viz tartalmazhat homokot, kavicsot vagy mas
tormeléket, épitsen be egy sz(irét a szivooldalra a
szivattyu és a szerelvények védelme érdekében.

6  Labszelep szilirével (javasolt).

H1 A maximalis szivdmagassag 8 m (26 ft).
H2 A szivéces6 benyulasa a vizbe legalabb 0,5 m (1,64 ft)

legyen.




5.6.3 Felszivas ivoviztartalybol

Felszivas ivéviztartalybol

5

TM064348

Poz. Leiras

Legmagasabban 1évé elvételi hely

Cso6fliggeszt6 elemek

Elzaro szerelvény

Flexibilis tdmlék

albh|lw|IN| =

Lefolyd a csatornaba

Szivooldali sziré.

Ha a viz tartalmazhat homokot, kavicsot vagy mas
térmeléket, épitsen be egy sziirét a szivooldalra a
szivattyu és a szerelvények védelme érdekében.

~

Ivéviztartaly

[oe]

Labszelep szlrével (javasolt)

A Minimum 1°-os délés

5.6.4 Szivocsb6hossz

Az alabbi attekintd tablazat a szivocsé kllonféle, lehetséges
hosszait mutatja a fliggéleges cséhossztdl fuiggden.

Az attekintés célja iranymutatas.

ERRRRRRRRRRR

T
e
Szivécséhossz
DN 32 DN 40
H L H L

[m (ft)] [m (ft)] [m (ft)] [m (ft)]

0(0) 68 (223) 0(0) 207 (679)
3(10) 43 (141) 3(10) 129 (423)
6 (20) 17 (56) 6 (20) 52 (171)
7 (23) 9 (30) 7 (23) 26 (85)
8 (26) 0(0) 8 (26) 0(0)

Elo6feltételek:

Maximalis aramlasi sebesség 11/s

A csovek belsé érdessége 0,01 mm (0,0004 inch)
Méret Csoé belsé atméré Nyomasveszteség
[mm (hiivelyk)] [mm (psi/ft)]
DN32 28(1,1) 0,117 (5/100)
DN 40 35,2(1,4) 0,0387 (1,6/100)
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6. Elektromos bekotés

Az elektromos csatlakoztatasokat a helyi el6irasoknak

megfeleléen kell kivitelezni.
Ellenérizze, hogy az elektromos haldzat fesziiltsége és

frekvenciaja megfelel-e a készllék adattablajan
feltintetett értékeknek.

\[ESZI'ELY
Aramiités

Sulyos vagy halalt okozé személyi sérilés
A - Kapcsolja le a tapfesziltséget a berendezésen torténé
barmilyen munkavégzés el6tt. Gondoskodjon arrol,

hogy a tapfesziiltséget ne lehessen véletlendl
visszakapcsolni.

VESZELY

Aramiités

Sulyos vagy halalt okozé személyi sériilés

- A szivattyat megfelel6 modon foldelni kell.

- A szivattyut foldel6 vezet6vel és foldel6 tipusu
csatlakozodugoval ellatva szallitjuk. Az aramutés
veszélyének csdkkentése érdekében, ellenbrizze,
hogy a szivattyut féldeld tipusu aljzattal, megfeleléen
foldelték-e (védosfoldelés)!

A\

- Ha a nemzeti szabalyozas el6irja egy aram-
védékapcsold (Fl relé, Erintésvédelmi relé), egy
Elektromos biztonsagi foldelés (GFCI) vagy ezzel
egyenértékl elem hasznalatat az elektromos
telepitésben, akkor ennek B tipustnak kell lennie (az
UL/IEC 61800-5-1 szabvany szerint) vagy jobbnak kell
lennie, az allandé szivargé egyenaram (DC)
természete miatt.

Ha a tapkabel sérult, akkor azt a gyartonak, a gyartod
szervizpartnerének vagy hasonléan képzett személynek

kell kicserélnie a veszély elkerulése érdekében.

WL, Allandé telepités esetén javasoljuk egy 30 mA-nél kisebb
-,O; kioldasi aram aram-véddkapcsolé (RCCB vagy Fl relé)
S beszerelését.

6.1 Motorvédelem

A szivattydba aram- és hémérsékletfiiggd motorvédelem van
beépitve.

6.2 Dugos csatlakozo

VESZELY

Aramiités

Sulyos vagy halalt okozé személyi sérllés

- Ellenérizze, hogy a termékkel szallitott halézati
csatlakoz6dugoé megfelel-e a helyi eléirasoknak.

- Gondoskodjon réla, hogy a szivattyu egy megfelel6en
foldelt, foldeld tipusu (védéfoldelés) dugaszold
aljzatba csatlakozzon.

- A dugaszoldaljzat védéfoldelését feltétlenil ssze kell
kotni a szivattyd védoéfoldelésével. Ezért a dugo és a
halézati aljzat védéfoldeld (PE) csatlakozo
rendszerének azonosnak kell lennie. Ha eltéréek,
akkor hasznaljon megfeleld adaptert.

6.3 Csatlakozas dugé nélkiil

Az elektromos bekdtést csak arra jogosult, szakképzett
villanyszerel® végezheti, a helyi szabvanyok és el6irasok
betartasaval.

VESZELY

Aramiités

Sulyos vagy halalt okozé személyi sériilés

- A szivattylt egy olyan kiilsé fékapcsolon keresztil kell
csatlakoztatni, amelynél az érintkezdk kozotti légrés
legalabb 3 mm (0,12 huvelyk), mindegyik pélusnal.
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7. A termék belizemelése

' Ne inditsa el a szivattyut, amig az fel nem toIt6dott

° folyadékkal.

7.1 A szivattyu feltoltése

1. Csavarja ki a feltélt6csavart, és 6ntson legalabb 1,7 liter (0,45
gallon) vizet a szivattyihazba. Lasd A szivattyu feltdltése abrat.

2. Csavarja vissza a feltéltécsavart.

' Ha a szivasi mélység toébb, mint 6 m, lehet, hogy egynél
H tobbszor kell feltdlteni a szivattyut.

' A feltolt6- és a leeresztécsavarokat mindig kézzel hizza

° meg.

Tovabbi informacié
7.2 A szivattyu inditasa

7.2 A szivattyu inditasa

1. Nyisson meg egy csapot, ezzel el6késziti a szivattyut a
légtelenitésre.

2. Helyezze a tapellatas csatlakozédugojat az aljzatba, vagy
kapcsolja be a tapellatast és a szivattyu mikédni kezd.

3. Amikor az araml6 vizben mar nincs levegd, zarja el a csapot.

4. Nyissa meg a legtavolabbi, legmagasabb helyen Iévd vizcsapot,
lehetbleg egy zuhanyt.

5. Allitsa be a nyomas alapjelet a kivant nyomasértékre a @@
gombokkal.

6. Zarja el a vizcsapot.

Az Gzembe helyezés megtortént.

TM064204

A szivattyu feltéltése

Tovabbi informacio
7.3 Nyomasbeaéllitas



7.3 Nyomasbeallitas

A szivattyu beallithaté 0,5 bar (7 psi) Iépésekben ugy, hogy 1,5 és
5,5 bar (22 és 80 psi) kdzotti viznyomast allitson eld.
A gyari beallitas 3 bar. Lasd A rendszer méretezése cim részt.

L, Javasoljuk, hogy a 3.0 bar (44 psi) alapértelmezett
'Q‘ nyomast allitsa be, ami a legtébb alkalmazasban
= megfeleld.

A nyomoéoldali nyomas és a hozzafolyasi nyomas kozotti
' kiildnbség nem lehet tdbb, mint 3,5 bar (51 psi).
° Példa: Ha a hozzafolyasi nyomas 0,5 bar (7 psi), akkor a
maximalis nyomaoldali nyomas 4 bar (58 psi).

Ha tul magasra allitja be a nyomast, akkor emiatt a
' szivattyd akar még harom percig is mikodhet, a csap
° elzarasa utan.
Az energiatakarékosabb miikddés és a szivattyu
élettartama meghosszabbithatd, ha a tartaly el6feszitési
nyomasat a szivattyu alapjelének 70% -ara optimalizaljak.
€ Az ajanlott optimalis eléfeszitési nyomast lasd az alabbi
tablazatban.

[
A

Optimalis tartaly el6feszitési nyomas

Alapijel Az optimalis tartaly el6feszitési nyomas

[[bar (psi)] beéllités.a
[[bar (psi)]
5,5 (80) 3,9 (57)"
5(73) 3,5(51)"
4,5 (65) 3,2 (46)"
4 (58) 2,8 (4,1)
3,5 (51) 2,5 (36)
3 (44) 2,1 (30)
2,5 (36) 1,8 (26)
2 (29) 1,4 (20)
1,5 (22) 1,1 (16)

*  Csak pozitiv hozzafolyasi nyomas esetén.

Tovabbi informacio
4.2 A rendszer méretezése

7.3.1 Nyomasfokozas egy kutbol vagy tartalybél

Ha nyomasfokozast végez egy kutbdl vagy tartalybdl, ligyeljen arra,
hogy ne allitsa tul magasra a nyomas alapjelét. A nyomooldali
nyomas és a hozzafolyasi nyomas kozotti kiilénbség nem lehet
tobb, mint 3,5 bar (51 psi).

Maximalis alapjel [bar (psi)]
Kut alkalmazas 3,0 (44)
Tartaly a talajszint alatt 3,5 (51)
Tartaly a talajszint folott 4,0 (58)

[ ﬁﬂf @—‘gj
c—@ﬁﬂ‘ delt |

TMO070075
2
TMO070076

Nyomasfokozas egy kutbdl vagy tartalybdl

7.3.2 Nyomasfokozas a halozatbol

A 4,5 bar, 5,0 bar és 5,5 bar (65, 73 és 80 psi) nyomasbeallitasok
pozitiv hozzafolyasi nyomast igényelnek, és ezeket a beallitasokat
csak akkor szabad hasznalni, amikor a taphal6zatbdl torténik a
nyomasfokozas.

@

It

TMO070074

Nyomasfokozas a hal6zatbol

7.3.3 Ontanulé6 alapjel

Ha a szivattyd nem tudja elérni a felhasznal6 altal megadott
nyomas alapjelet, akkor az dntanul6 funkcié automatikusan
csOkkenti az alapjelet.

Tovabbi informacio
10.3.2 Ontanulé funkcié

7.4 Tengelytomités bejaratas

A tengelytomités fellleteinek kenését a szivattyuzott folyadék latja
el. Némi szivargas a tengelytémitésnél, 10 ml naponta, vagy 8 - 10
csepp oranként el6fordulhat.

A szivattyu elsé inditasakor, illetve Uj tengelytdmités beszerelése
utan sziikség van bizonyos bejaratasi idére, amig a szivargas
elfogadhato szintre cstkken. A sziikséges id6tartam az
Uzemeltetési feltételektdl fligg, vagyis minden alkalommal, amikor
az Uzemi korlilmények valtoznak, egy Uj bejaratasi periddus
kezdédik.

Normal Gizemi koriilmények esetén a kiszivargo folyadék elparolog.
Ebbdl kdvetkezben a szivargas gyakorlatilag nem érzékelhetd.

A szivargas ott lathato, ahol a csavarok az alaplapra vannak
szerelve. Abban a valdszinitlen esetben, ha belsé szivargas
fordulna el6, a folyadék a szivattyu aljan keresztil lesz elvezetve.
Ugy telepitse a szivatty(t, hogy jarulékos kar ne kévetkezhessen
be.
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8. A termék kezelése és tarolasa

8.1 A termék kezelése

' Ugyeljen arra, hogy ne ejtse le a szivattyut, mert eltdrhet.
°

8.2 A termék tarolasa

Ha a szivattyut hosszabb ideig fogjak tarolni, példaul télen, akkor
viztelenitse és tarolja a szivattyut beltérben, egy szaraz helyen.

A tarolas soran a h6mérséklet tartomany -40 és +70 °C (-40 és
+158 °F) kozott legyen.

Maximalis relativ paratartalom tarolaskor:  95% RH

Tovabbi informacio
12. A termék inditasa allas utan
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9. Vezérlési funkciok

9.1 Menii attekintés, SCALA2

CONSTANT
PRESSURE

SCALA2

o

[ ]
Reset

F T LOGT

]
s
=
SCALA2 kezel6panel
SCALA2 Funkcio

Ki/be

A nyomdoldali nyomas novelése.

A nyomooldali nyomas csokkentése.

Hibajelzések nyugtazasa.

Az el6irt nyomdoldali nyomasérték grafikus
kijelzése.

Jelzi, hogy a szivattyut manudlisan leallitottak.

Jelzi, hogy a kezel6panel le van zarva.




9.1.1 Nyomasjelzé, SCALA2 9.1.2 A SCALA2 jelzéfényei
A nyomasjelz8 az eldirt nyomdoldali nyomast mutatja 1,5 és 5,5 bar
(22 és 80 psi) értékek kozott 0,5 bar (7,5 psi) Iépésekben. Jelzések Leiras

Az alabbi illusztraciok egy olyan szivattyut abrazolnak, amely 3 bar
nyomasra van allitva, ezt két zold fény jelzi, és egy masik szivattyut,
amely 3,5 bar (51 psi) nyomasra van allitva, ezt egy z6ld fény jelzi.
A villogo z4ld fény azt jelzi, hogy a szivatty automatikusan
csokkentette a nyomast.

Uzemi jelzések

A kezel6panel le van zarva.

Tapfeszlltség hiba

A szivattyld megszorult, példaul a
tengelytémités beragadt.

TM064345

~ el Off - Y- S G- ol

Szivargas a rendszerben

SCALAZ2 kimen6nyomas jelzés

Szarazonfutas vagy vizhiény*

Water colum

A maximalis nyomas tullépve, vagy az alapjel
nem érhetd el.

A maximalis Gizemidé meghaladta a
megengedett értéket.

A hémérséklet a tartomanyon kivil van.

TM064187

Nyomasjelz6 tablazat

*

A 4-es hiba, azaz szarazonfutas esetén a szivattyut manualisan kell
nyugtazni.

A 4-es hiba, vizhiany, és a tébbi hiba, 1, 2, 3, 5, 6 és 7, esetében a
szivattyd nyugtazodik, ha az ok megsziint vagy megsziintették.

Tovabbi informacié
7.3.3 Ontanulé alapjel

A rendszer allapotarol bévebben lasd a Hibaelharitas cimi részt.
Tovabbi informacié

10.3.3 Automatikus nyugtazas

14.3 Hibakeresési tablazat
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10. A termék beallitasa

A szivattyd megdrzi a vezérlési bedllitdsokat, még kikapcsolas utan
is.

10.1 A nyomooldali nyomas beallitasa

Allitsa be a nyomdoldali nyomast a @© gombokkal.

10.2 A kezel6panel lezarasa és megnyitasa

A kezel6panel lezarhaté, ami azt jelenti, hogy a gombok
hatastalanok, és igy semmilyen beédllitas nem valtozhat meg
véletlendil.

A kezel6panel lezarasa
1. Tartsa egyidejiileg lenyomva a ®® gombokat 3 masodpercig.
2. A kezel6panel lezarva, amikor a 6] jelzés vilagitani kezd.

A kezel6panel megnyitasa
1. Tartsa egyidejiileg lenyomva a ®® gombokat 3 masodpercig.

2. A kezel6panel feloldasa megtorténik, amikor a mjelzés kialszik.

10.3 Szakértoi beallitasok, SCALA2

Ao
-,Q; A szakértéi bellitasok csak a telepiték szamara valok.

A szakért6i beallitas meni lehetbévé teszi, hogy a szerel6
atkapcsolja a kovetkez6 funkciokat:

+ Ontanulas

» automatikus nyugtazas

» ciklusmegallitas

* maximalis folyamatos tGizemidé.

10.3.1 Hozzaférés a szakértéi beallitasokhoz
Kovesse az alabbi instrukcidkat:

1. Tartsa lenyomva a ® gombot 5 masodpercig.

2. A H jel villogni kezd, jelezve, hogy a szakértdi beallitas aktiv.

A nyomasjelzé most szakért6i meniként izemel. Egy villogd zold
dioda a kurzor. Mozgassa a kurzort a @@ gombokkal, és kapcsolja
be vagy ki a kivalasztast a @ gombbal. A di6da minden egyes
beallitasnal vilagitani kezd, amikor a beallitas aktiv.

N@A V.V O CONSTANT

Szakértéi menii attekintés

TMO064346

Poz.

Leiras

Automatikus nyugtazas

Ciklusmegallitas

Maximalis folyamatos izemid6

Kilépés a szakért6i menubdl

1
2
3
4
5

Ontanulas

Kurzormozgatas fel.

Kurzormozgatas le.

Beallitas atvaltas.
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10.3.2 Ontanulé funkcié

A funkcio gyari beallitdsa szerint "be" van kapcsolva.

Be

Ha a szivattyd nem tudja elérni a felhasznalé altal megadott
nyomas alapjelet, akkor az dntanul6 funkcié automatikusan fogja
beallitani az alapjelet.

A szivattyu az alapjelet 4,5 bar, 3,5 bar vagy 2,5 bar (65, 51 vagy
36 psi) értékre fogja csokkenteni.

Az 6ntanulassal beallitott alapjelet a kezel6panelen egy villogo zéld
fény jelzi.

24 6ranként a szivattyl automatikusan megprobal visszaallni a
felhasznalo altal beallitott eredeti alapjelre. Ha ez nem lehetséges,
a szivattyu ismét visszatér az dntanulassal meghatarozott
alapjelhez. A szivattyu folytatja a mikodését az 6ntanulasi alapjel

szerint, amig elérheté nem lesz a felhasznald altal megadott alapjel.

Példa:

A felhasznal6 altal megadott nyomas 5 bar-ra van beallitva, ezt egy
folyamatos z6ld fény jelzi a nyomaskijelzd panelen.

A szivattyd nem képes elérni ezt a nyomast a hozzafolyasi oldalon
|évé negativ nyomas miatt.

Az 6ntanul6 funkcié automatikusan 3,5 bar (51 psi) nyomasra allitja
be az alapjelet. Ezt egy villogé z6ld fény jelzi a nyomaskijelzd
panelen.

24 ¢ra elteltével a szivattyu automatikusan megprébalja
visszaallitani az alapjelet 5 bar-ra.

SCALA2 CONSTANT SCALA2 CONSTANT

TMO070078
TMO070079

Felhasznal6 altal beallitott alapjel (bal) és 6ntanulassal beallitott
alapjel (jobb)

Az ontanulassal beallitott alapjel torlése
1. Manudlisan torélheti a beallitasokat, ha barmelyik gombot

megnyomja a kezel6panelen. A szivattyd azonnal megprobalja
elérni az eredeti alapjelet.

2. Ha a szivattyu tovabbra is cs6kkenti az alapjelet az 6ntanulas
révén, akkor javasoljuk, hogy manualisan csdkkentse az
alapjelet a kezel6panelen.

Ki
Ha kikapcsolta az 6ntanulasi funkciét és a szivattyl nem képes
elérni a kivant alapjelet, a szivattyu 5-6s hibat fog jelezni.

10.3.3 Automatikus nyugtazas
A funkcié gyari beallitasa szerint "be" van kapcsolva.

Be

Ez a funkcio lehetévé teszi, hogy a szivattyl automatikusan
ellenérizze, hogy az lizemeltetési feltételek normalizalédtak-e. Ha
az Uzemeltetési feltételek normalizalddtak, akkor a hibajelzés
automatikusan nyugtazodik.

Az Automatikus nyugtazas funkcié az alabbiak szerint mikodik:

Jelzés Tennivalé
A szivattyu nyolc Ujrainditast kisérel meg,
Vizhiany Otperces id6kozonként. Ha sikertelen, ez a

ciklus 24 éra elteltével megismétiédik.

Szarazonfutas (a
szivattyd nincs
légtelenitve)

Légtelenitse a szivattyut és nyugtazza
manudlisan.

A szivattyd harom Ujrainditast kisérel meg
az els6 60 masodperc alatt, majd nyolc
Ujrainditasi kisérletet indit el 6tperces
id6k6zdkben. Ha sikertelen, ez a ciklus 24
ora elteltével megismétiodik.

Minden mas jelzés

Ki
Minden hibajelzést manualisan kell nyugtazni a ® gombbal.
Tovabbi informacié
9.1.2 A SCALA2 jelz6fényei
10.3.4 Ciklusmegallitas

A funkcié gyari beallitdsa szerint "ki" van kapcsolva.

Ez a funkcio felugyeli a szivattyu inditasait és leallitasait.

Ki

Ha a szivattyu 40 alkalommal elindul egy megadott minta szerint,
hibajelzés jelentkezik. A szivattyl a szokasos moédon mikodik
tovabb.

Be

Ha a szivattyu egy bizonyos minta szerint indul és all le, akkor
szivargas van a rendszerben, a szivattyu leall és 3-as hibat jelez.

Szivargas a rendszerben.

3

10.3.5 Maximalis folyamatos lizemidé
A funkcio gyari beallitasa szerint "ki" van kapcsolva.

Ez a funkcioé egy id6zit6, amely kikapcsolhatja a szivattyut, ha az 30
percen at folyamatosan tizemel.

Ki
Ha a szivattyd miikddési ideje tullépi a 30 percet, a szivattyu a
térfogataramtdl fliggéen mikodik tovabb.

Be

Ha a szivattyu tullépi a 30 perces tUzemidét, a szivattyu leall 30
percnyi folyamatos miikédés utan, és 6-os hibat fog jelezni. Ezt a
hibat mindig manualisan kell nyugtazni.

Maximalis tzemidé tullépés.

10.4 Gyari beallitasok visszaallitasa

A szivattyu visszaallithatd a gyari beéllitasra a @@ gombok 5
masodpercig tartd, egyideji lenyomasaval .
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11. A termék szervizelése

VESZELY
Aramiités

Sulyos vagy halalt okozd személyi sérilés
A - Mielétt barmilyen munkalatba kezd a terméken,
gy6z6djon meg réla, hogy a szivattyd nem csatlakozik

aramforrashoz, és nem lehet véletlenszerlien
bekapcsolni.

11.1 A termék karbantartasa

11.1.1 Hidrofor

Az optimalis teljesitmény és a hosszu szivattyu élettartam
érdekében évente egyszer ellendrizze a beépitett hidrofor
eléfeszitési nyomasat és be kell dllitani a megfelel6 értéket, ha
sziikséges. Az el6feszitési nyomas bedllitdsahoz tegye a
kévetkezbket:

1. Allitsa le a szivattyit a STOP gomb megnyomasaval. Figyelje
meg, hogy a LED sargan vilagit-e.

2. Nyisson meg egy csapot, hogy a viz kifolyhasson, és igy
nyomasmentesitse a rendszert.
A csapnak nyitva kell maradnia mindaddig, amig a tartaly
el6feszitési nyomasat be nem allitotta.

3. Szerszamok hasznalata nélkil tavolitsa el a hidrofor szelepének
kupakjat.

4. Allitsa be az el6feszitési nyomast a hidroforban az alapjel 70%-
ara.

5. Helyezze vissza a kupakot a nyomastarto szelepre.
Gondoskodjon réla, hogy a kupak teljesen szoros legyen.

6. Zarja el a csapot.
7. Inditsa el Ujra a szivattyut.

11.1.2 Rovarsziiré

A szivattyu el van latva rovarszirével, amely megakadalyozza,
hogy rovarok telepedjenek meg a szivattyaban.

A sziir§ alul helyezkedik el, kénnyedén eltavolithat6. Lasd az alabbi
abrat..
Tisztitsa meg a rovarsz(ir6t évente egyszer, vagy szukség szerint.

I o

NG
% [ ] E]
Y
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=]

TM064537

Rovarszliré

11.1.3 Szivo és nyomooldali szelep

A szivattyd nem igényel karbantartast, de javasoljuk, hogy évente
egyszer, vagy szukség szerint, ellendrizze és tisztitsa meg a szivo-
és a nyomooldali visszacsap6 szelepet.

TM1040332

SCALAZ2 szivattyu

254

A szivoéoldali visszacsap6 szelep eltavolitasahoz, végezze el az
alabbi miiveleteket:

1. Huzza ki az elektromos csatlakozédugét a konnektorbdl.
2. Zarja el a vizforrast.

3. Nyisson meg egy csapot, ezzel nyomasmentesiti a
cséhalozatot.

4. Zarja el az elzaro szerelvényeket és/vagy viztelenitse a
csévezetékeket.

5. Fokozatosan nyissa meg, majd tavolitsa el a felt6lt6csavart.
Lasd a fenti abrat (5).

6. Tavolitsa el a leeresztédugot, és viztelenitse a szivattyut. Lasd
a fenti abrat (8).

7. Csavarja le a szivooldali csatlakozét tarté hollandi anyat. Lasd a
fenti abrat (7). A telepités tipusatdl fliggben, sziikséges lehet a
csOvek eltavolitasa a szivo- és a nyomooldali csatlakozokrol is.

8. Huzza ki a szivéoldali csatlakozot.
9. Huzza ki a szivéoldali visszacsap6 szelepet.

10. Tisztitsa meg a visszacsapo szelepet meleg vizzel és egy puha
kefével.

11. Szerelje 6ssze a komponenseket a szétszereléssel ellentétes
sorrendben.

A nyomooldali visszacsapé szelep eltavolitasahoz, végezze el
az alabbi miiveleteket:

1. Huzza ki az elektromos csatlakozédugét a konnektorbdl.

2. Zarja el a vizforrast.

3. Nyisson meg egy csapot, ezzel nyomasmentesiti a
cs6halozatot.

4. Zarja el az elzaré szerelvényeket és/vagy viztelenitse a
csévezetékeket.

5. Fokozatosan nyissa meg, majd tavolitsa el a feltéltécsavart.
Lasd a fenti abrat (5). A zar6dugé és a visszacsapo szelep egy
egységet alkot.

6. Tisztitsa meg a visszacsapo szelepet meleg vizzel és egy puha
kefével.

7. Szerelje 6ssze a komponenseket a szétszereléssel ellentétes
sorrendben.

TMO064331

Szivé- és nyoméoldali visszacsapé szelepek

Poz. Leiras

1 Nyomdoldali visszacsap6 szelep

2 Szivooldali visszacsapd szelep




11.2 Vevészolgalati informaciok

A szervizalkatrészekrél bévebben lasd a Grundfos Product Center-t
a www.product-selection.grundfos.com honlapon.

11.3 Szervizkészletek

A szervizkészletekrél bévebben lasd a Grundfos Product Center-t a
www.product-selection.grundfos.com honlapon.

12. A termék inditasa allas utan

1. A 12.1 A szivattyi elakadasanak megsziintetése cimi rész
Utmutatasai szerint ellendrizze, hogy a szivattyd nem szorult-e
meg.

2. Ha viztelenitették a szivattyut, akkor inditas el6tt téltse fel azt
folyadékkal. Lasd a 7.1 A szivattyu feltéltése cimi részt.

3. Inditsa el a szivattyut. Kévesse a 7. A termék belizemelése
cim( részben leirtakat.

4. A szivattyd meg6rzi a vezérlési beallitasokat, még kikapcsolas
utan is.
Tovabbi informacio
7. A termék belizemelése
7.1 A szivattyu feltoltése
12.1 A szivattyu elakadasanak megsziintetése

12.1 A szivattyu elakadasanak megsziintetése

\[ESZI'ELY
Aramiités

Sulyos vagy halalt okozé személyi sériilés
A - Kapcsolja le a tapfesziltséget a berendezésen torténé
barmilyen munkavégzés el6tt. Gondoskodjon arrol,

hogy a tapfesziiltséget ne lehessen véletlendl
visszakapcsolni.

A szivattyd hatsé fedelén talalhatd egy dugd, amit megfeleld
szerszammal ki lehet szerelni. Ekkor lehetévé valik a szivattyu
tengelyének szabad elforditasa, amely hosszu ideji leéllas
kévetkezményeként megszorulhat.

TMO064202

A szivattyu elakadasanak megsziintetése

13. A termék kivonasa az lizemeltetésbol

Ha a szivattyut hosszabb ideig nem fogjak tizemeltetni, példaul
télen, akkor a szivattyut le kell szerelni az elektromos halézatrol és
egy szaraz helyen kell elhelyezni.

Kovesse az alabbi instrukciokat:
1. Allitsa le a szivatty(t a ki-be gombbal ®.
2. Kapcsolja le a tapfesziiltséget.

3. Nyisson meg egy csapot, ezzel nyomasmentesiti a
cs6hélézatot.

4. Zarja el az elzard szerelvényeket és/vagy viztelenitse a
csbvezetékeket.

5. Fokozatosan lazitsa meg a feltéltécsavart, ezzel
nyomasmentesiti a szivattyut.

6. Tavolitsa el a leereszté dugot a szivattyu viztelenitése
érdekében. Lasd az alabbi abrat.

7. Javasoljuk, hogy a szivattyut beltéren, szaraz helyen tarolja. A
paratartalom miatt, a leszerelt szivattyit nem szabad hosszabb
ideig kint hagyni a szabadban.

TM064203

A szivattyu leliritése
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14. Hibaelharitas

14.1 A Grundfos Eye lizemjelzései

Grundfos Eye Jelzés

Leiras

Nem vilagit semmi.

TMO053827

Tapellatas kikapcsolva
A szivattyd nem lzemel.

Két egymassal szemben |évé zold jelz6fény fut korbe a szivattyl
forgasiranyaval megegyezdéen.

TM053829

Tapellatas bekapcsolva
A szivattya tzemel.

Két egymassal szemben kévé zold jelzéfény folyamatosan vilagit.

TM063806

Tapellatas bekapcsolva
A szivattyd nem Gzemel.

Két egymassal szemben |évé piros jelz6fény egyszerre villog.

\
I \
TM053839

/ N\

Riasztas
A szivattyu leallt.

- e g - Két egymassal szemben |évé piros jelzéfény harom-6t alkalommal
900 0 ¢ qy piros | Yy

\

TM1040615

villog, és két egymassal szemben 1évd z4ld jelz6fény egyszer villog.

Riasztas
A szivattyu leallt.
Forduljon a Grundfos-hoz.

14.2 Hiba nyugtazasa

Hibajelzést a kdvetkezd modok valamelyikével nyugtazhat:

» Miutan megsziintette a hiba okat, nyugtézza a szivattyut
manualisan a ® gomb megnyomasaval. A szivatty( ezutan
visszaall normal izemmddra.

* Ha a hiba 6nmagatdl megszinik, akkor a szivattyd megprobalja
automatikusan térdlni, és a hibajelzés megsziinik, ha az

automatikus torlés sikeres, és a felhasznal6 bekapcsolta az
automatikus nyugtazas funkciot a szervizmenuben.
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14.3 Hibakeresési tablazat

A VESZELY

Aramiités

Sulyos vagy halalt okozé személyi sérilés
- Miel6tt barmilyen munkalatba kezd a terméken,

gy6z6djon meg réla, hogy a szivattyd nem csatlakozik
aramforrashoz, és nem lehet véletlenszerien

bekapcsolni.
n
\@©
N
s
< =)
a z 3
7] O (=
Hiba e o 8 Ok Elharitas
E 5 E
2 3 g
o £
2
=
<
Kapcsolja be a tapfesziltséget.
Ellenérizze a kabelek és a
‘ _ _ Tapfesziiltség hiba. kabelcsatlgkozasok egseggt és alaza
csatlakozasokat, cserélje ki a
biztositobetéteket az elektromos
szerkényben.
Ellendrizze a tapfesziltséget és a
A tapfesziltség kivil esik az el&irt szivattyu adattablajat. Allitsa vissza a
Igen A i e .
1 tartomanyon. tapfesziltséget az elGirt tartomanyon
belll.
Nem A tengelytsmités beragadt. rLeasszc: az A termék inditasa allas utan cimi
A szivattyu nem - —————— —
iizemel. ‘ I Lasd A termék inditasa allas utan cimi
2 Nem A szivattyut szennyezédések tomitették részt.
el. Forduljon a Grundfos szervizszolgalathoz,
ha a probléma nem szlinik meg.
. . Ellendrizze a vizbetaplalast, és toltse fel a
Igen Szarazonfutas. ) .
4 szivattyut.
A maximalis tzemidd meghaladta a Ellenérizze, hogy nem szivarog-e a
Nem e X . . .
megengedett értéket. rendszer, és nyugtazza a riasztast.
A belsé visszacsap6 szelep Tisztitsa meg, javitsa meg vagy cserélje ki
. I Nem meghibasodott, vagy beszorult egy a visszacsapo szelepet. Lasd a A termék
3 részben vagy teljesen nyitott dllasban. szervizelése cimi részt.
Szivargas a cs6vezetékbdl, vagy a Ellendrizze és javitsa meg a csévezetéket,
‘ I - visszacsap6 szelep nem zar vagy tisztitsa, javitsa vagy cserélje ki a
3 tokéletesen a szennyezddések miatt. visszacsapo szelepet.
A szivattyd Ellendrizze a csapokat és vizsgalja meg a
. ‘ I - Kis, folyamatos fogyasztas. hasznalati médszert (jéggépek,
lzemel. 3 P L 1a R
vizparologtatok légkondicionaldkhoz, stb).
) A szivattyu és a viz h6mérséklete 3 °C  Fontolja meg a szivattyl védelmét és a
7 alatt van. fagyvédett telepitést.
) ) A szivattyu hozzafolyasi nyomasa tul Vizsgalja meg a szivattyu szivéoldali
alacsony. viszonyait.
‘ - A szivattyu alulméretezett. Cserélje ki a szivattyut egy nagyobbra.
A szivoesé, a szivooldali szird, vagya . .. Co .
) . P Tisztitsa meg a szivocsdvet vagy a szi-
- - szivattyu részlegesen elttmddott .
1 vattyut.
szennyez&désekkel.
A szivattyu s P . o
teljesitménye nem - - Szivargas van a szivécsovon. Javitsa meg a szivocsovet.
elegendd.
L i Toltse fel a szivocsdvet és a szivattyut.
) ) Levegd van a beémlécs6ben vagy a Vizsaali . 4 szivéoldali
szivattydban. izsgalja meg a szivattyu szivooldali
viszonyait.
- - Az eldirt nyomOO'IQaIl nyomas tl Novelje a beallitott nyomast (nyil fel).
alacsony a telepités szamara.
A maximalis h6mérséklet meghaladta a Ellendrizze a hiitési viszonyokat. Ovja a
‘ I Igen megengedett értéket, és a szivattyu szivattyut a kdzvetlen napsutéstdl vagy
7

csokkentett teljesitménnyel izemel.

barmilyen kdzeli héforrastol.
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Hiba p &3 8 Ok Elharitas
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Csokkentse a nyomast egy Uj alapjelhez
Az alapjel tal magasra van allitva. A (maximum 3,5 bar /51 psi/ + pozitiv
lqen nyomaoldali nyomas és a hozzéfolyasi hozzafolyasi nyomas).
9 nyomas kozotti kilonbség nem lehet  Példa: Ha a hozzafolyasi nyomas 0,5 bar
tébb, mint 3,5 bar (51 psi). (7 psi), akkor a maximalis nyoméoldali
nyomas 4 bar (58 psi).
Rendszer Tullépte a maximalis nyomast. A
talnyomas ' Igen hozzafolyasi nyomas nagyobb, mint 6  Ellendrizze a hozzafolyasi allapotokat.
' > bar, 0,6 MPa (87 psi).
A maximalis nyomas meghaladta a
megengedett értéket. A rendszerben
egy mashol elhelyezett berendezés o s
Igen . . L Ellenérizze a telepitést.
nagy nyomast okoz a szivattyunal,
példaul egy vizmelegit6é vagy egy
meghibasodott biztonsagi berendezés.
. . P Ellendrizze a vizbetaplalast, és toltse fel a
Igen Szarazonfutas vagy vizhiany. . .
4 szivattyut.
| A szivocs6 szennyezddés miatt — o
gen Tisztitsa meg a szivocsovet.
4 eldugult.
Nyugtazni tudja a
szw:xttyfl;ti de az laen A labszelep vagy a visszacsapo szelep Tisztitsa meg, javitsa ki vagy cserélje ki a
csak nehany 4 9 zart allapotban megszorult. lab- vagy a visszacsapd szelepet.
masodpercig
mikodik.
‘ I Igen Szivargas van a szivocsovon. Javitsa meg a szivocsovet.
4
L o Toltse fel a szivocsovet és a szivattyut.
Levegd a szivocs6ben vagy a N . A f
Igen ; , Vizsgalja meg a szivattyu szivooldali
4 szivattyuban. . .
viszonyait.
i ¥ A belsG visszacsapo szelep Tisztitsa meg, javitsa meg vagy cserélje ki
A szivattydt ‘ I Nem  meghibasodott, vagy beszorult egy a visszacsa gcl) Jszele ot 9 vagy /
nyugtazni tudja, 3 részben vagy teljesen nyitott allasban. P pet.
de az ismételten
Ujraindul, azonnal ‘ I Nem A ftartdly eldfeszitési nyomasa nem Allitsa be a tartaly el6feszitési nyomasat
3

a leallas utan.

megfeleld.

az el6irt nyomdoldali nyomas 70%-ara.

Tovabbi informacio
11. A termék szervizelése
12. A termék inditasa allas utan
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15. Miiszaki adatok Tapfesziiltség  Frekvencia i
Csatlakozo
ra - T ra [V] [HZ]
15.1 Hasznalati koriilmények IEC, type E&F
PR o To IEC, tipus |
Hémérséklet [°C (°F)] 1 x 200-240 50/60 ot P G
Max. kbrnyezeti hémérseklet IEC, tipus
Nincs
1 x208-230 V, 60 Hz: 45 (113)
1x 115 V, 60 Hz: 45 (113) 1 x 208-230 60 NEMA 6-15P
1x 200-240 V, 50/60 Hz 55 (131) 1x115 60 IEC, tipus B, NEMA 5-15P
Max. kézeghémérséklet 45 (113)
Nyomas [bar (psi)] [MPa]
Max. rendszernyomas 10 (145) 1
Max. hozzafolyasi nyomas 6 (87) 0,6
Egyéb lizemeltetéshez
sziikséges paraméterek
Max. szall. mag. 45m
IP védettségi osztaly X4D (szabadtéri telepités)
Szivattyuzott folyadék Tiszta viz
Zajszint <47 dB(A)!

1 A 47 dB (A) atlagos hasznalat mellett, nyomasszabalyozasi médban (2,5

bar (36 psi) és 1 m3/h). Az atlagostd
ig is feler6s6dhet.

15.2 Mechanikai adatok

| eltéré hasznalatkor a zaj akar 58 dB-

Csdcsatlakozasok R 1" vagy NPT 1".

15.3 Elektromos adatok

P1 Készenléti

Tapfe[sclultseg Frel[(;tza;\ma e, [A] teljesit-
W mény [W]
2
2
1 x 200-240 50/60 23-28 550 >
2
1 x 208-230 60 23-28 550 2
1x115 60 5-57 560 2
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15.4 Méretek és tomegek

H2

A SCALA2 méretei

TMO063305

H1 H2 H3 L1 w1 Témeg
Poz. [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]l

[hiivelyk] [hiivelyk] [hiivelyk] [hiivelyk] [hiivelyk] [Ib]

302 234 114 403 193 10
SCALA2

11,9 9,2 4,5 15,9 7,6 22

16. Hulladékkezelés

Ezt a terméket az anyagok Ujrahasznositasanak és a
hulladékkezelés szempontjainak szem el6tt tartasaval tervezték. Az
alabbi hulladékkezelési értékek vonatkoznak a Grundfos SCALA2
szivattyuk 6sszes valtozatara:

* minimum 85% Ujrahasznosithatd
* maximum 10% égetésre
*  maximum 5% deponalasra.

Az értékek a teljes tomeg szazalékaban értenddk.

Ezen termék részeinél vagy a teljes egységnél az alabbi
hulladékkezelési szempontok szerint kell eljarni.

1. Vegye igénybe a helyi hulladékgyjté vallalat szolgaltatasat.

2. Ha ez nem lehetséges, vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi
Grundfos vallalattal vagy szervizzel.

Az athuzott kuka jel egy terméken azt
jelenti, hogy ezt a haztartasi hulladéktol
elvalasztva, kilon kell kezelni. Amikor
egy ilyen jellel ellatott termék
életciklusanak végéhez ér, vigye azt a
helyi hulladékkezeld intézmény altal
kijelolt gyljtéhelyre. Az ilyen termékek
elkllonitett gydjtése és

[ Ujrahasznositasa segit megoévni a
kérnyezetet és az emberek
egészségét.

A hasznalati id6 végére vonatkozdéan lasd: www.grundfos.com/
product-recycling.
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Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500industin
1619 - Garin Pcia. de B.A.

Tel.: +54-3327 414 444

Fax: +54-3327 45 3190

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040

Regency Park

South Australia 5942

Tel.: +61-8-8461-4611

Fax: +61-8-8340-0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstrale 2

A-5082 Grodig/Salzburg

Tel.: +43-6246-883-0

Fax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar

Tel.: +32-3-870 7300

Fax: +32-3-870 7301

Belarus
Mpepcraeutenscteo MPYHO®OC B MuHcke
220125, MuHck
yn. WadpapHsHckas, 11, od. 56, BL «MopT»
Ten.: +375 17 397 397 3
+375 17 397 397 4
dakc: +375 17 397 397 1
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosnia and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo

Zmaja od Bosne 7-7A
BiH-71000 Sarajevo

Tel.: +387 33 592 480

Fax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com

E-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL

Av. Humberto de Alencar Castelo Branco,
630

CEP 09850 - 300

Sé&o Bernardo do Campo - SP

Tel.: +55-11 4393 5533

Fax: +565-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District

Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia

Tel.: +359 2 49 22 200

Fax: +359 2 49 22 201

E-mail: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario

L6H 6C9

Tel.: +1-905 829 9533
Fax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
10F The Hub, No. 33 Suhong Road
Minhang District

Shanghai 201106 PRC

Tel.: +86 21 612 252 22

Fax: +86 21 612 253 33

Columbia

GRUNDFOS Colombia S.A.S.

Km 1.5 via Siberia-Cota Conj. Potrero
Chico,

Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A.
Cota, Cundinamarca

Tel.: +57(1)-2913444

Fax: +57(1)-8764586

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb

Tel.: +385 1 6595 400

Fax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia
S.r.0.

Cajkovského 21

779 00 Olomouc

Tel.: +420-585-716 111

Denmark

GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3

DK-8850 Bjerringbro

Tel.: +45-87 50 50 50

Fax: +45-87 50 51 51

E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OU
Peterburi tee 92G

11415 Tallinn

Tel.: + 372 606 1690

Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Trukkikuja 1

FI-01360 Vantaa

Tel.: +358-(0) 207 889 500

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d’Activités de Chesnes

57, rue de Malacombe

F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tel.: +33-4 74 82 1515

Fax: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH

Schliterstr. 33

40699 Erkrath

Tel.: +49-(0) 211 929 69-0

Fax: +49-(0) 211 929 69-3799
E-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.

20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71

GR-19002 Peania

Tel.: +0030-210-66 83 400

Fax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor, Siu Wai industrial
Centre

29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam
Street, Cheung Sha Wan

Kowloon

Tel.: +852-27861706 / 27861741

Fax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungéria Kift.
Toépark u. 8

H-2045 Toérokbalint

Tel.: +36-23 511 110

Fax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps india Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam

Chennai 600 097

Tel.: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa

Graha intirub Lt. 2 & 3

Jin. Cililitan Besar No.454. Makasar,
Jakarta Timur

ID-Jakarta 13650

Tel.: +62 21-469-51900

Fax: +62 21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.

Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower

Dublin 12

Tel.: +353-1-4089 800

Fax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe ltalia S.r.l.
Via Gran Sasso 4

1-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112

Fax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin-Miyakoda, Kita-ku
Hamamatsu

431-2103 Japan

Tel.: +81 53 428 4760

Fax: +81 53 428 5005

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.

6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea

Tel.: +82-2-5317 600

Fax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava iela 60
LV-1035, Riga,

Tel.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fax: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6

LT-03201 Vilnius

Tel.: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie industrial Park
40150 Shah Alam, Selangor
Tel.: +60-3-5569 2922

Fax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de México
S.A.deC.V.

Boulevard TLC No. 15

Parque industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600

Tel.: +52-81-8144 4000

Fax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35

1326 AE Almere

Postbus 22015

1302 CA ALMERE

Tel.: +31-88-478 6336

Fax: +31-88-478 6332

E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland

Tel.: +64-9-415 3240

Fax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Stremsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo

Tel.: +47-22 90 47 00
Fax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
ul. Klonowa 23

Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przezmierowo
Tel.: (+48-61) 650 13 00

Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhaes, 241
Apartado 1079

P-2770-153 Pago de Arcos

Tel.: +351-21-440 76 00

Fax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe Romania SRL
S-PARK BUSINESS CENTER, Cladirea
A2, etaj 2

Str. Tipografilor, Nr. 11-15, Sector 1, Cod
013714

Bucuresti, Romania

Tel.: 004 021 2004 100

E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

00O IpyHadoc Poccus

yn. WkonbHas, 39-41

Mockea, RU-109544, Russia

Ten. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
dakc (+7) 495 564 8811

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia

Grundfos Srbija d.o.o0.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2258 740
Fax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang

Singapore 619264

Tel.: +65-6681 9688

Faxax: +65-6681 9689

Slovakia

GRUNDFOS s.r.0.

Prievozska 4D 821 09 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia

GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o.
Leskoskova 9e, 1122 Ljubljana
Tel.: +386 (0) 1 568 06 10

Fax: +386 (0)1 568 06 19

E-mail: tehnika-si@grundfos.com

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD

16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate
1609 Germiston, Johannesburg

Tel.: (+27) 10 248 6000

Fax: (+27) 10 248 6002

E-mail: Igradidge@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS Espaiia S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)

Tel.: +34-91-848 8800

Fax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB

Box 333 (Lunnagardsgatan 6)
431 24 MéIndal

Tel.: +46 31 332 23 000

Fax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fallanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Fax: +41-44-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.

Tel.: +886-4-2305 0868

Fax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.

92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Tel.: +66-2-725 8999

Fax: +66-2-725 8998

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.

Gebze Organize Sanayi Bolgesi
lhsan dede Caddesi

2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli

Tel.: +90 - 262-679 7979

Fax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

TOB "TPYHO®OC YKPAIHA"
BisHec LieHTp €Bpona
CTtonuuHe woce, 103

M. Kunis, 03131, YkpaiHa

Tel.: (+38 044) 237 04 00

Fax: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768

Jebel Ali Free Zone, Dubai
Tel.: +971 4 8815 166

Fax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road

Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Tel.: +44-1525-850000

Fax: +44-1525-850011

U.S.A.

Global Headquarters for WU
856 Koomey Road
Brookshire, Texas 77423 USA
Phone: +1-630-236-5500

Uzbekistan

Grundfos Tashkent, Uzbekistan

The Representative Office of Grundfos
Kazakhstan in Uzbekistan

38a, Oybek street, Tashkent

Tel.: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Fax: (+998) 71 150 3292

Grundfos companies
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