
ALPHA Reader jest dodatkowym elementem do nowej pompy ALPHA2, 
wykorzystującym czujnik optyczny do odczytu danych z pompy w celu ich  
transmisji do smartfona. Z zainstalowaną w smartfonie aplikacją  
Grundfos GO Balance uzyskuje się rzeczywiste obliczenia przepływu 
wymaganego dla różnych grzejników w systemie. Użytkownik jest prowadzony 
krok po kroku przez cały proces hydraulicznego równoważenia wszystkich 
zamontowanych w domu grzejników. ALPHA2 jest pompą niezawodną,  
nie blokuje się nawet w najtrudniejszych instalacjach i zapewnia najlepszą  
w swojej klasie efektywność energetyczną.*

NOWA POMPA GRUNDFOS ALPHA2 REDEFINIUJE POJĘCIE MAŁEJ DOMOWEJ POMPY OBIEGOWEJ. 
ZOSTAŁA ONA WYPOSAŻONA W MOŻLIWOŚĆ JEDNOKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI. OZNACZA TO 
SZYBKIE I ŁATWE RÓWNOWAŻENIE HYDRAULICZNE DOMOWEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ. PRZYNOSI 
KORZYŚCI INSTALATOROM ORAZ WŁAŚCICIELOM DOMÓW I ZMNIEJSZA KOSZTY OGRZEWANIA.

NOWA ALPHA2
SZYBKIE I ŁATWE RÓWNOWAŻENIE HYDRAULICZNE 
DOMOWYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH

KORZYŚCI ALPHA2
• Jest przeznaczona do domowych insta-

lacji grzewczych. Umożliwia równowa-
żenie hydrauliczne instalacji ogrzewania 
grzejnikowego, podłogowego i mieszanego 
(grzejnikowo-podłogowego)

• Aplikacja GO Balance jest bardzo łatwa  
w obsłudze. Prosty interfejs prowadzi 
instalatora krok po kroku poprzez cały 
proces równoważenia. Wyrównoważona 
hydraulicznie instalacja grzewcza obniża 
koszty za ogrzewanie o około 15%, zapew-
niając komfort cieplny w pomieszczeniach.

• Uzyskane wyniki równoważenia hydrau-
licznego instalacji za pomocą systemu 
ALPHA2 są adekwatne do wyników obliczo-
nych za pomocą komputerowych progra-
mów projektowych

* Wyniki przeprowadzonego testu można znaleźć na stronie http://www.grundfos.com/products/find-product/ALPHA2.

GRUNDFOS ALPHA2
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Zainstaluj aplikację Grundfos GO Balance  
w Twoim smartfonie i używaj kompletnego narzędzia  
do hydraulicznego równoważenia instalacji grzewczych.

Uruchom  
aplikację

Wprowadź dane  
pomieszczeń  

i instalacji grzewczych

Przeprowadź  
regulację 

grzejników

Wygeneruj  
raport

ALPHA2 
TECHNOLOGIA
Odporność na korozję 
i kondensację
Malowana kataforektycznie 
powierzchnia pozwala na tłoczenie 
mediów o niskich temperaturach 
+2° C, bez względu na temperaturę 
i wilgotność otoczenia

Szybki i łatwy montaż
... dzięki wtyczce ALPHA i otulinom 
termoizolacyjnym dostarczanym 
jako wyposażenie standardowe

Ochrona przed cząsteczkami 
magnetycznymi
Ceramiczny wał eliminuje osadzanie 
cząsteczek magnetycznych w krytycznych 
obszarach pompy 

Niezawodne 
uruchamianie
Zaprogramowane 
wibracje pompy 
podczas rozruchu 
rozpraszają osady 
zanieczyszczeń

AUTOADAPT
Automatyczny wybór  
optymalnego punktu pracy

ALPHA Reader  
Dodatkowy moduł  
komunikacyjny wykorzystuje 
czujnik optyczny do  
odczytu danych z pompy

Niezrównana efektywność energetyczna
Najbardziej energooszczędna pompa obiegowa  
na rynku wg testu VDE* – dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom w silniku i układzie hydraulicznym
EEI≤0,15

Tryb letni
Uruchamiany manulanie, 
pompa pracuje tylko 2 min 
dziennie – optymalna ochrona 
pompy i instalacji poza sezo-
nem grzewczym 

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania

tel.: 061 650 13 00 
fax.: 0616 50 13 50 
info_gpl@grundfos.com 
www.grundfos.pl

Typoszereg

Materiał 
korpusu

Długość  
montażowa  

[mm]

Wysokość podnoszenia

4 m 5 m 6 m 8 m

Żeliwo
130 x x x x

180 x x x x

Stal  
nierdzewna

130 x x x x

180 x x x x

Żeliwo;
wykonanie 

z separatorem 
powietrza

130 x x x

180 x x x

Dane techniczne

Wydajność Qmax 3,8 m³/godz.

Temperatura tłoczonego medium +2°C do +110°C

Poziom ciśnienia akustycznego ≤43 dB(A)

Temperatura otoczenia  0°C do +40°C

Wskaźnik efektywności  
energetycznej

EEI≤0,15 (pompa  
o wys. podnoszenia 4 m)
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